Camara de referencia de calibracion

ice point™
Camara termoeléctrica de alta precision
Utiliza el agua para mantener continuamente 0 °C (32 °F).

v Disefio moderno
TRCIII-A 1 Carcasa portatil resistente para su uso

- en fabrica, laboratorio de calibracion o
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- v Lectura de temperatura integrada con
Etandar N oves una resolucion de 0,1 (°F/°C)

fnicamente 1 Acepta hasta 6 sondas al mismo tiempo

v~ Calibracién de todas sondas tipo
termémetros y sensores
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Las sondas se venden

La Camara de referencia de calibracion TRCIII-A por separado. Consulte la

ice point™ es parte de la linea de OMEGA de siguiente pagina.
instrumentos de referencia de calibracion.

La Camara de referencia de calibracion TRCIII-A Caracteristicas

ice point™ se basa en el equilibrio de hielo y agua

destilada y desionizada a la presién atmosférica para v Modelos de_2_30 Vcacon fnarc?fjo CE
mantener 6 pozos a exactamente 0 °C (32 °F) Cada 1 Incluye certificado de calibracion
pozo se extiende en una camara cilindrica sellada que rastreable por NIST

contiene el agua desionizada destilada. Las paredes -

externas de la camara se enfrian mediante elementos v~ Diseno de mesa con con mango

de enfriado termoeléctricos. El aumento de volumen inclinable estandar

producido por la creacion de cristales de hielo entre »~ Interruptor de potencia iluminado

la celda se observa por la expansion de fuelles, que . S .

manejan un microinterruptor y controlan los elementos v~ Companion hot point® Calibrador

de refrigeracion. El descongelamiento y congelamiento de sonda de bloque seco disponible
alternativo del hielo mantiene el ambiente a 0 °C (Modelo CL900A/950A)

(32 °F) de forma precisa alrededor de los pozos de

referencia.
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Especificaciones

Pozos de referencia: 6 pozos, 4,0 mm
(%") 1D, 95,25 mm (3%") de profundidad;
los pozos estan unidos a tierra térmica y
electrénicamente el uno al otro; acepta
sondas OD de 3 mm (4"

Temperatura de referencia: 0 °C (32 °F)
Precision: 0,1 °C (x0,18)

Estabilidad: +0,03 °C (+0,07) para
ambiente constante

Temperatura ambiente:

2a32°C (35a90 °F)

Alimentacion: 115/230 Vca, 50 Hz, 104 W
Hora de estabilizacion: Dos horas tras el
encendido inicial

Dimensiones:
203 Hx 419 W x 305 mm D
(8x16% x 12")

Peso: 11,8 kg (26 Ib)

Precaucion:

La unidad no debe enfriarse o podra
danarse.

Realizamos los cambios necesarios
cuando los avances técnicos lo permiten.
Compruebe otras caracteristicas del
producto a la hora de hacer el pedido.

Accesorios para TRCIII-A

Aplicaciones TRP

compatibles
Conductores de termopar ®
—
\ % S
Conductore’g @//// >

= de cobre ~—— Sondas de referencia de la

oo 4 serie TRP - pueden utilizarse

= hasta 6 al mismo tiempo
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Modelo TRCIII-A
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Temperatura de
funcionamiento
probada en una
temperatura
ambiente conocida

% Suministrado con
§ conectores de termopar
&, con codigo de colores
Z
Conectores de macho y hembra
cobre-cobre con
cédigo blanco.

Para hacer su pedido, visite omega.com/trciii-a para
consultar precios y mas informacion

N. ° de modelo Descripcion

TRCIII-A referencia ice point™, funcionamiento a 120 Vca

TRCIII-A-230VAC* | referencia ice point™, funcionamiento a 230 Vca

Completo de serie con manual del operador y certificado de calibracién NIST.
* Nota: solamente el modelo de 230 Vca esta disponible con la marca CE.

Ejemplos de pedidos: TRCIII-A, celda de referencia ice point™, TRP-K, TRP-J, TRP-T, TRP-E,
Sondas de referencia de temperatura tipo K, J, T y E.

OCW-3, OMEGACARE®" amplia la garantia estandar de 1 afio a un total de 4 anos.

i

TRP-T se muestra con cables adicionales adjuntados a los conectores de acoplamiento.

Aleacion de
Caracteristicas TRP

v Fabricado con
materiales con limites
especiales de error

1+ Todas las calibraciones
estandar estan
disponibles

1 Completo de serie
con conectores de
acoplamiento

1 Puede solicitarse con
alambres de 12,24 o
36"

Sondas TRP de termopar
N. ° de Tipo de material de termopar
modelo + -
TRP-K CHROMEGA® ALOMEGA®
TRP-T Cobre Constantan
TRP-E CHROMEGA® Constantan
TRP-J Hierro Constantan
TRP-S Platino 10% Rh platino
TRP-R Platino 13% Rh platino
TRP-B 30% Rh platino 6% Rh platino
TRP-C W 5% Re W 26% Re
TRP-D W 3% Re W 25% Re

* Se requiere refrigeracion para temperatura ambiente inferior.
** Disponible como extra cuando no se suministra como estandar como HCTB-COIL.

11 Para potencia de 240 Vac, afadir sufijo “-240V” al numero de modelo, sin coste adicional.

Nota: Para calibracion NIST de cuatro puntos, anote: -20 °C, 60 °C, 120 °C, 180 °C, afiada
sufijo “-NIST” al numero de modelo para coste adicional.
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